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AA3000-serien: servomotor som alternativ till 

energikrävande pneumatiska cylindrar 

I elektriska cylindrar kombineras effekt 
och dynamik med fördelarna med 
servoteknik 

De elektriska cylindrarna i AA3000-serien är perfekta som 

direktdrivningar för linjärtillämpningar med höga processkrafter 

och hastigheter. Fördelarna när det gäller kraft, dynamik och 

kompakt format kombineras med fördelarna med servoteknik som 

styrd positionering, säkert stillastående och hög energieffektivitet. 

Den integrerade mekanismen som består av exakta rullager, kulskruv 

och styrning ger en ren utväxlingsrörelse utan glapp. Den här 

kombinationen är även mycket kompakt. I spindelns axelände finns 

det en utvändig gänga som vanliga adaptrar som kulhuvuden eller 

klämkrokar för pneumatisk/hydraulisk användning kan monteras på. 

 

Den första produkten i den nya serien är den elektriska cylindern 

AA3033 som finns i två varianter: 

– med en toppkraft på 12 500 N, en kontinuerlig kraft på 3 700 N och 

 en max. hastighet på 0,5 m/s 

– med en toppkraft på 6 250 N, en kontinuerlig kraft på 1 850 N och 

 en max. hastighet på 1,0 m/s 

  

Pneumatisk kompatibilitet och omfattande funktioner 

Den elektriska cylinderns flänsstorlek är baserad på ISO 15552 och har 

skruvpunkter på båda sidorna som kan användas, om till exempel en 

tillämpning kräver en svängtappsanslutning. Den här kompatibiliteten 

förenklar omvandlingen från pneumatisk till elektrisk drivteknik. Förutom 

hög upplösningen ger den installerade säkra 24-bitars flervarvsgivaren 
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fördelarna med One Cable Technology (OCT) och en elektronisk 

typskylt för snabb och enkel idrifttagning. Dessutom möjliggör den 

elektriska cylindern okomplicerad tillgång till processdata, som kan 

användas för att snabbt och enkelt optimera processprestandan. Andra 

gängavstånd eller en hållbroms finns som tillval. 

 

➔ www.beckhoff.com/aa3000 

 

Pressbild: 

 

 

Bildtext: 

De elektiska cylindrarna i AA3000-serien kan ersätta energikrävande 

pneumatiska cylindrar samtidigt som fördelarna med en servomotorns 

dynamik, noggrannhet och funktion kan användas. 

 

Nerladdning av bilder: 

www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr212021_beckhoff_se.zip 
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